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Pneumatinis pistoleto formos kampinis šlifuoklis, Tipas: G2302

Užsakymo data

Užsakymo numeris 079311 G2302

GTIN 7322590019815

Produktų klasė 03R

Aprašymas

Modelis:
Mažas pistoleto formos kampinis šlifuoklis su dviem Roloc®mažomis šlifavimo lėkštelėmis
⌀ 50/75 mm. Sūkių skaičius labai tiksliai reguliuojamas paleidimo mygtuku. Guma aptraukta
rankena labai patogi.
Atsarginė dalis:
Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei
techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima
užsakyti.
Pastaba:
3M Roloc® mažąją šlifavimo sistemą ⌀ 55 / 75 mm rasite nuo Nr. 554005 ir toliau.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas G2302

Svoris 0,6 kg

maksimalus disko ⌀ 75 mm

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm
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minimalus disko ⌀ 50 mm

Atiduodamoji galia 175 W

Darbinis triukšmas 81 dB(A)

maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2

maksimalus oro poreikis 534 l/min

maksimalus sūkių skaičius 17000 min-1

Pneumatinė jungtis 1/4 in

Prijungimo sriegis BSP

Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Priedai

Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 80 554006 80

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 400 554009 400

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 60 554016 60

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 36 554013 36

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 36 554018 36

Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 60 554006 60

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 120 554013 120

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 80 554016 80

Combidisc® šlifavimo diskasdeimantinis Grūdėtumas 120 554033 120

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 120 554023 120

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 60 554019 60

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 60 554014 60

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 180 554008 180

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 50 554018 50

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 80 554018 80

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 120 554014 120

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 600 554008 600
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Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 280 554009 280

Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 36 554006 36

Combidisc® šlifavimo diskasdeimantinis Grūdėtumas 220 554033 220

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 80 554014 80

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 36 554016 36

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 120 554019 120

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 600 554009 600

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 36 554024 36

Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 80 554005 80

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 36 554019 36

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 60 554018 60

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 80 554013 80

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 120 554012 120

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 120 554009 120

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 36 554023 36

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 60 554024 60

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 60 554013 60

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 80 554019 80

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 50 554019 50

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 80 554024 80

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 120 554024 120

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 36 554012 36

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 60 554023 60

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 180 554009 180

Combidisc® šlifavimo diskas(SiC) Grūdėtumas 80 554023 80

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 36 554014 36

Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 36 554005 36

Šlifavimo diskas787C Grūdėtumas 120 554016 120

Combidisc® šlifavimo diskasdeimantinis Grūdėtumas 60 554033 60
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Šlifavimo diskas984F Grūdėtumas 60 554005 60

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 400 554008 400

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 280 554008 280

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 60 554012 60

Šlifavimo diskas(ZA) Grūdėtumas 120 554018 120

Šlifavimo diskas237AA Grūdėtumas 120 554008 120

Šlifavimo diskas(CER) Grūdėtumas 80 554012 80
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