Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HAtlas Copco
I

Pneumatinis tiesinis Slifuoklis G2424, @ 6 mm ilgas, Tipas: S085

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 079448 S085
GTIN 7322590019891
Produkty klasé 03R
Aprasymas

Modelis:

Nasus ir tvirtas tiesinis slifuoklis, mazas radialinis musimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo
netycinio jjungimo. Pagal paskirtj optimizuoti dideli stkiai nuo 8500 iki 25000 1/min.

Suilgu, plonu sukliu, idealiai tinka skylém:s, ilgis 317 mm.

Spyruokliuojancios jvorés @ 6mm.

Tiekimo sudétis:

Su reikalinga mova.

Atsarginé dalis:

Rinktiniai techninés prieziiiros rinkiniai (Service Kits): kei¢iamuyjy daliy rinkinius profilaktinei
techninei priezitrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams jrankiams galima
uzsakyti.

Techninis aprasymas

maksimalus sukiy skaicius 8500 min’'
rekomenduojamas zarnos dydis (vidinis &) 13 mm
Darbinis triukSmas 70 dB(A)
Gamintojo pavadinimas G2424 5085
maksimali vibracija pagal EN 5,3 m/s’
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Atiduodamoji galia 440 W
Svoris 0,96 kg
maksimalus oro poreikis 252 |/min
Pneumatiné jungtis 3/8in
Prijungimo sriegis BSP
Produkto rasis Tiesinis Slifuoklis
Priedai

Spyruokliné jvoré tiesiniams slifuokliams Uzspaudimo

jvorés @ 6 mm 0794596
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