Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

CRG

Apsauginé alyva 3-36, Talpa: 500ml

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 083025 500
GTIN 5412386006319
Produkty klasé 08E
Aprasymas

Modelis:

Valomasis ir apsauginis tepalas metaliniams pavirdiams. Salina ne$varumy sankaupas,
mazina drégme ir sudaro plong apsaugine plévele. Visas pavirsius tampa tolygiai blizgus. Be
silikono, dervy ir rigsciy. LeidZziamas salytis su maisto produktais NSF® H2.

Pastaba:
Skardinéje yra 500 ml (+ 25%).

Tiekiama ne j visas 3alis. Negalimas skubus pristatymas. Produktai su nedidele LP dujy dalimi ir
todél labai didelis veikliosios medziagos kiekis — mazdaug 95%. Taip pasiekiama maksimali galia.

Techninis aprasymas

Pavojingumo klasé 2.1

Talpa 051

Tirpumas vandenyje emulsin.

Purskimo antgalis Standartas

Spalva mélyna-zalia
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Pavojingy medziagy Zenklinimas GHSO02: liepsna
Uzsiliepsnoj. temperat. 78 °C
Virimo taskas 190 - 250 °C
Dinaminis klampumas 3,9 mPas
Laikymo temperatura 15-50°C
Modelis Purskiklis

Produkto rasis Sistemos valiklis / valymo alyva
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