
Duomenų lapai

TextFlow 12

Purškiama alyva White Lithium Grease, Talpa: 500ml

Užsakymo data

Užsakymo numeris 083058 500

GTIN 5412386004940

Produktų klasė 08E

Aprašymas

Modelis:
Universali balta purškiama alyva, lipni. Apsaugo ir sutepa judančias dalis ir slydimo paviršius
(pvz., grandines, rutulinius guolius), ilgalaikis poveikis net esant maksimalioms apkrovoms (iki
120 °C). Atsparus vandeniui ir dideliam slėgiui.
Apsaugo nuo drėgmės. Paprastas naudojimas, pirmiausiai prasiskverbia, tuomet sutirštėja ir
sukietėja. Apsaugo nuo žalos dėl dilimo ir korozijos.
Pastaba:
Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Techninis aprašymas

Užsiliepsnoj. temperat. < 0 °C

Purškimo antgalis Standartas

Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C

Virimo taškas 60 - 100 °C

Pavojingumo klasė 2.1
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Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07 Dėmesio

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna

Talpa 0,5 l

Spalva baltas

Tirpumas vandenyje netirp.

Produkto rūšis Tepimo priemonė
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