Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Sriegpjoviy rinkinys HSS, Metriniam sriegiui: M3-12

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris

142700 M3-12

GTIN 4045197592132
Produkty klasé 11K
Aprasymas

Modelis:

Sriegpjoviy rinkinys HSS, 7-iy daliy (M3—-M12), déZzutéje.

Turinys:

Po 1 sriegpjove Nr. 140300 dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Tolerancijos klasé: DIN 13 6g

Techninis aprasymas

metriniams sriegiams M3 - M12
Profilio kampas 60 laipsniai
ASmenys HSS
Norma EN 22568
Tolerancijos klasé DIN 13 6g
Produkto rasis Sriegpjové
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Priedai

Sriegpjové 6g M M3 140300 M3
Sriegpjové 6g M M10 140300 M10
Sriegpjové 6g M M12 140300 M12
Sriegpjové 6g M M4 140300 M4
Sriegpjové 6g M M5 140300 M5
Sriegpjové 6g M M6 140300 M6
Sriegpjové 6g M M8 140300 M8
Tuscia dézute sriegpjovems Metriniam sriegiui M3-12 142740 M3-12
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