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Sriegpjovių rinkinys HSS, metriniam sriegiui: M3-12

Užsakymo data

Užsakymo numeris 142720 M3-12

GTIN 4045197592156

Produktų klasė 12K

Aprašas

Aprašymas:
Sriegpjovių rinkinys HSS, 7-ių dalių (M3−M12), dėžutėje.
Turinys:
Po 1 sriegpjovę Nr. 140320 dyd. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Sriegio tipas: M
Profilio kampas: 60 laipsniai
Ašmenys: HSS
Norma: EN 22568
Tolerancijos klasė: DIN 13 6g

Techninis aprašymas

metriniams sriegiams M3-12

Profilio kampas 60 laipsniai

Ašmenys HSS

Norma EN 22568

Tolerancijos klasė DIN 13 6g
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