Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

Uzvarty nuémimo gilintuvy rinkinys Nr. 150065 dézutéje 90°

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 150070
GTIN 4045197185808
Produkty klasé 1M
Aprasymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija uztikrina lengva skutamajj pjuavj. Drozlés pasalinamos per

jstriza anga koto kryptimi.
Tiekimo sudétis:

Po 1 gilintuva: Nr. 150065 dyd. 5; 10; 15; 20; 25 (gilinimo ribos 2—25 mm).

Sudéta j: plastikine dézute

Techninis aprasymas

Kdginio gilintuvo virStnés kampas
ASmenys

Kotas

Vidinis ausinimas

Spalvinis Zzyméjimas

Produkto rasis

90 laipsniai
HSS
Cilindrinis kotas su h9
ne
be

Pakopiniai ir kaginiai gilintuvai
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Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Aliuminis tinka 33 m/min N
(trumpadrozlis)
Plienas <500 N/mm? tinka 28 m/min P
Plienas <750 N/mm? ribotai tinka 17 m/min P
INOX <900 N/mm? tinka 7 m/min M
drégnas, maks. tinka
sausasis ribotai tinka
Priedai
Uzvarty nuémimo gilintuvas90° Tipas 15 150065 15
Uzvarty nuémimo gilintuvas90° Tipas 10 150065 10
Uzvarty nuémimo gilintuvas90° Tipas 20 150065 20
Uzvarty nuémimo gilintuvas90° Tipas 5 150065 5
Uzvarty nuémimo gilintuvas90° Tipas 25 150065 25
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