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Pneumatinis adatinis rūdžių pašalinimo prietaisas, Tipas: P2541

Užsakymo data

Užsakymo numeris 079720 P2541

GTIN 7322590037017

Produktų klasė 03R

Aprašymas

Modelis:
Lengvas adatinis rūdžių pašalinimo prietaisas suvirinimo šlakams, rūdims ir dažams nuimti.
Adatų keitimas be įrankių. Smarkiai slopinamas vibravimas užtikrina optimalų saugumą bet
kuriame darbo procese.
Tiekimo sudėtis:
Su reikalinga mova.
Atsarginė dalis:
Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): Keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei
techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima
užsakyti.

Techninis aprašymas

Ilgis 370 mm

Darbinis triukšmas 85 dB(A)

Smūgių dažnis 40 Hz

rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 10 mm

maksimali vibracija pagal EN 3,1 m/s2

Svoris 2,35 kg

Gamintojo pavadinimas P2541

maksimalus oro poreikis 480 l/min

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 03.04.2024 22:10 1/2



Duomenų lapai

TextFlow 12

Pneumatinė jungtis 1/4 in

Prijungimo sriegis BSP

Produkto rūšis Adatų rūdžių valiklis

Priedai

Adatų rinkinys Matmenys 180 mm 079729 180
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