Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Masininis sriegiklis, be dangos, UNF: 12-28

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 138000 12-28
GTIN 4045197080301
Produkty klasé 11H

Aprasymas

Modelis:

Tvirtas sriegiklis su deSininiu sraigtiniu grioveliu. HSS-E
Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME-B1.1.
Sriegio tipas: UNF

ASmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijy skaicius colyje: 28

Sriegio &: 5,49 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto @ D,: 6 mm

Koto kvadratas O: 4,9 mm

Kiaurymés J: 4,7 mm

Techninis aprasymas

Sriegio @ 5,49 mm
Kiaurymés & 4,7 mm
Drozliy grioveliy skaicius 3
Vijy skaicius colyje 28
Pjovimo briauny skaicius Z 3
Norma DIN 371
ASmenys HSS E
Koto @ D, 6 mm
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Bendras ilgis L
Koto kvadratas O
Sriegio gylis
Sriegio zingsnis
Sriegio tipas
Sriegio dydis
Danga

Profilio kampas
Tolerancijos klasé

Kreipianciosios dalies forma

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas

Kotas
Vidinis ausinimas
Naudojama, kai grezimo tipas

Pjovimo kryptis

Srieginiy jrankiy rusis

80 mm
4,9 mm
10,96 mm
0,907 mm
UNF
12-28 UNF
be dangos
60 laipsniai
2B
C
20 laipsniai
Cilindrinis kotas su h9
ne
iki 2xD, kai kiaurymé aklina
desinin.
Masininis sriegiklis
paprastam apdirbimui

Spalvinis Zzyméjimas be
Produkto rasis sriegiklius
Vartotojo duomenys

Paskirtis V., ISO kodas
Aliuminis . ribotai tinka 13 m/min N
(trumpadrozlis)
Plienas <500 N/mm? tinka 15 m/min P
Plienas <750 N/mm? tinka 15 m/min P
Alyva tinka
drégnas, maks. ribotai tinka
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