Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Masininis sriegiklis su kintamo zingsnio vijomis HSS-E-PM, be dangos, M: M8

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 132400 M8
GTIN 4045197071446
Produkty klasé 11H
Aprasymas

Modelis:

Ypac tvirtas, su 15° kairine spirale. Sriegiklio vijos iSdéstytos Sachmatine tvarka, todél
sumazéja perduodamas sukimo momentas ir geriau paskirstoma sriegimo alyva. Ypac gerai
tinka titano lydiniy ir grynojo titano apdirbimui.

Privalumai:

Geriausiai tinka plastiSkoms medziagoms ir plonasienéms detaléems. Dél mazesnio
pasipriesinimo triniai nesideformuoja apdirbamas ruosinys.

Sriegio tipas: M

ASmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klaseé: 1ISO 2X 6HX

Sriegio zingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto @ D,: 8 mm

Koto kvadratas [0: 6,2 mm

Kiaurymés &J: 6,8 mm

Techninis aprasymas

Sriegio zingsnis 1,25 mm
Kiaurymés & 6,8 mm
Drozliy grioveliy skaicius 3
Pjovimo briauny skaicius Z 3
Sriegio & 8 mm
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Norma

Koto @ D,
Bendras ilgis L
Koto kvadratas O
Tolerancijos klasé
ASmenys

Sriegio gylis
Sriegio tipas
Sriegio dydis
Danga

Profilio kampas

Sriegio norma

Kreipianciosios dalies forma

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas

Kotas

Vidinis ausinimas

Naudojama, kai grezimo tipas

Pjovimo kryptis

Srieginiy jrankiy rusis

DIN 371
8 mm
90 mm
6,2 mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
16 mm
M
M8
be dangos
60 laipsniai
DIN 13
D

15 laipsniai

Cilindrinis kotas su h9

ne

iki 2xD, kai kiaurymé atvira

desinin.

Masininis sriegiklis
dinamiskam apdirbimui

Spalvinis zyméjimas roziné
Produkto rasis sriegiklius
Vartotojo duomenys

Paskirtis ISO kodas
Aliuminis . ribotai tinka 15 m/min N
(trumpadrozlis)
Al >10 % Si ribotai tinka 15 m/min N
Plienas <900 N/mm? ribotai tinka 18 m/min
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Plienas <1100 N/mm?
Plienas <1400 N/mm?
Ti >850 N/mm?

Alyva

drégnas, maks.

tinka
tinka
tinka
tinka
tinka

9 m/min
3 m/min

4 m/min
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