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MultiMaster AMM 500 Plus Top akumuliatorinis, Tipas: 71293361

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 077815 71293361
GTIN
Produkty klasé 03F

Aprasymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijy galingumo klasiy (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai

prietaisai patobulinti su Starlock jrankiy laikikliu (geresnis jégos perdavimas padidinant darbo

greitj iki 35 %).

- Beveik neribotas panaudojimo galimybes (pjovimas, slifavimas, skutimas, perpjovimas,
brazinimas) suteikia vibruojantys judesiai (susidaro mazas dulkiy kiekis).

- Tolygus elektroninis sukiy skaiciaus reguliavimas optimaliam darbui.

- Auksciausia kokybé ir tvirtumas dél metalinés pavaros ir nuolatinio ratuky bei adatiniy
guoliy naudojimo.

- Optimaliai patogus naudojimas dél ergonomisko dizaino su minksta rankenos dalimi ir
mazo svorio.

Galingas ,MultiTool” jrankis, skirtas greitam darbui (pleciant ir renovuojant) su daugiau nei 30

daliy priedais medziui ir metalui pjauti, Slifuoti, plyteléms pjauti ir dar daugiau.

Tiekimo sudétis:

30 daliy priedy komplektas, 1 nusiurbimo jtaisas, 1 plastikinis jrankiy lagaminas.

Su 1 greitojo jkrovimo prietaisu ALG 80, 2 li¢io jony paketais (18 V/ 3 Ah).

30 atsarginiy daliy komplekta sudaro: 1 E-Cut Long-Life pjaklas (10 mm), 2 E-Cut Long-Life

pjaklai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life pjaklai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro pjaklas (32 mm), 1 HM

pjaklas (& 75), 1 HM braziklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota Slifavimo ploksté, po 1

perforuota Slifavimo diska (K60, K80, K120) , K180).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir jkroviklius rasite Nr. 073834 — 073845.

Ill
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Techninis aprasymas

Akumuliatoriaus talpa
Maitinimas

Gamintojo pavadinimas
Akumuliatoriaus jtampa
Svoris

Jrankio tvirtinimo laikiklis
Ekscentrinés eigos daznis
Akumuliatoriy kiekis

Amplitudé (oscilacinis judesys)

3 Ah
Baterijos
AMM 500 PLUS TOP
18V
1,8 kg
Starlock, Starlock Plus
11000 - 18500 min"
2

2 x 1,7 laipsniai

Pakuoté Lagaminas
tinkamas akumuliatorius - Tiekéjas/ Akumuliatoriaus tipas/ FEGRagEnaY
Jtampa

Produkto rasis Osciliatorius
Priedai

E-Cut pjovimo disky rinkinys, mediena + metalas6 vnt. 077848 SET
Modelis SET

Pjuklelis, bimetalas HSS, 5 vnt. Pjovimo disko @ 85 mm 077839 85
Segmentinis pjaklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko 077867 90
@ 90 mm

Segmentinis pjuklelis, deimantinis, 2,2 mm Pjovimo disko 077867 75
@75 mm

Segmentinis pjuklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko & 75 mm 077865 75
Segmentinis pjaklelis, HM, 2,2 mm Pjovimo disko @ 90 mm 077865 90
Segmentinis pjuklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko & 100 077827 100
mm

Segmentinis pjuklelis, HSS Pjovimo disko @ 85 mm 077836 85
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Pjuklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko & 85 mm
Pjuklelis, bimetalas HSS Pjovimo disko @ 100 mm
Pjaklelis, bimetalas HSS, 5 vnt. Pjovimo disko @ 100 mm
Pjuklelis, HSS Pjovimo disko @ 85 mm

Pjuklelis, HSS, 5 vnt. Pjovimo disko @ 85 mm

Segmentinis pjuklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko
@75 mm

Segmentinis pjuklelis, deimantinis, 1,2 mm Pjovimo disko
@ 90 mm

Segmentinis pjuklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko & 75 mm
Segmentinis pjaklelis, HM, 1,2 mm Pjovimo disko @ 90 mm
Segmentinis pjuklelis, deimantinis Pjovimo disko & 90 mm
Segmentinis pjovimo diskas, HM Pjovimo disko & 90 mm

E-Cut pjovimo disky rinkinys, MiniCut3 vnt. Modelis SET

077838 85
077838 100
077839 100
077834 85
077835 85

07783075

077830 90

07782975
077829 90
077868 90
077828 90
077859 SET
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