Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Apvalus magnetas su apsaugine plokste, AINiCo, @: 25mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 085946 25
GTIN 4045197372918
Produkty klasé 02A
Aprasymas

Modelis:

- Apvalus magnetas su padalintu sukibimo pavirSiumi ir kiauryme.
- Magneto medziaga atspari temperatarai iki 550 °C.

Paskirtis:

- Montuojamas j rodyklinius indikatorius.

- Fiksuoja mazus metalinius daiktus.

Techninis aprasymas

Tvirtinimo kiaurymés & 4,8 mm
maksimalus atsparumas temperatdrai 550°C
Aukstis 15,9 mm

%) 25 mm
Nominalioji sukibimo jéga 34N
Magnetinés Serdies medziaga AINiCo
Produkto rusis Mygtukinis magnetas
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