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Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas be akumuliatoriaus, įkroviklio, Tipas:
BSB18C2BL

Užsakymo data

Užsakymo numeris 070227 BSB18C2BL

GTIN 4058546324056

Produktų klasė 07A

Aprašymas

Modelis:
Galingas bešepetėlinis 18 V akumuliatorinis kompaktiškas smūginis suktuvas-gręžtuvas
· Itin patogus, nes kompaktiškas, vos 183 mm ilgio
· 2-jų greičių reduktorius
· 21 sukimo momento nustatymo lygis + gręžimo pakopa + smūginis gręžtuvas akmens

gręžimui
· LED darbo zonos apšvietimas
· Dešininė / kairinė eiga
· PRO ličio jonų trejopa apsauga: Temperatūros stebėjimas, atskirų elementų stebėjimas,

apsauga nuo perkrovos
Tiekimo sudėtis:
Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas su diržo segtuku, 1×13 mm FIXTEC beraktinis griebtuvas, be
akumuliatoriaus, be įkroviklio.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas BSB18C2BL-0
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maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm

Svoris be akumuliatoriaus 1,6 kg

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 13 mm

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

Ilgis 183 mm

Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai

Akumuliatorių kiekis 0

maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 500 min-1

maksimalus sukimo momentas 60 Nm

maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 40 mm

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1950 min-1

Variklio sandara Be šepetėlių

Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas-suktuvas
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