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Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: BEWS18BLPX

Užsakymo data

Užsakymo numeris 077125 BEWS18BLPX

GTIN 4058546223649

Produktų klasė 07A

Aprašymas

Modelis:
Bešepetėlinis, kompaktiškas ir galingas 18 V kampinis šlifuoklis.
· Greitai fiksuojama pasirinkta apsauginio gaubto padėtis
· LED įspėjamoji lemputė apsaugai nuo perkrovos
· Plokščias ir tvirtas metalinis korpusas darbams sunkiai prieinamose vietose
Tiekimo sudėtis:
Be akumuliatoriaus ir įkroviklio, kartoninėje dėžėje.
Pastaba:
Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073846-073848. Pradinius akumuliatorių rinkinius
rasite Nr. 073844.
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: AEG tipas AS 18 V
Gamintojo pavadinimas: BEWS18-125BLPX
Akumuliatoriaus įtampa: 18 V
maksimalus sūkių skaičius: 11000 min-1

maksimalus disko ⌀: 125 mm
maksimalus pjovimo gylis: 22 mm
Svoris: 2,3 kg

Techninis aprašymas
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maksimalus pjovimo gylis 22 mm

Gamintojo pavadinimas BEWS18-125BLPX

Kickbackstop ne

minkštas paleidimas ne

Akumuliatoriaus įtampa 18 V

Saugos jungiklis taip

pakartotinio paleidimo fiksatorius taip

maksimalus disko ⌀ 125 mm

Svoris 2,3 kg

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/
Įtampa

AEG tipas AS 18 V

Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija

Apsauga nuo perkrovos taip

maksimalus sūkių skaičius 11000 min-1

Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis
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