Duomeny lapai /b Hoffmann Group

]

Keltuvas su dantratiniu kélimo mechanizmu Tralift™, Leistinoji apkrova: 0,25t

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 086019 0,25
GTIN 2050001747013
Produkty klasé 08Y
Aprasymas

Modelis:

Visi grandininiai keltuvai gamykloje patikrinami su perkrova ir tiekiami su naudojimo instrukcija ir
patikros sertifikatu.

Plieniné konstrukcija. Adatiniai ir rutuliniai visy besisukanciy daliy guoliai. Automatiskai
suveikiantis apkrovos stabdys. 360° sukamas, kaldintas kablys.

Pastaba:

Keliamoji galia iki 20 t, grandinés jdéklas ir perkrovos saugiklis pagal papildoma
uzsakyma.

Techninis aprasymas

|prastas eigos aukstis 3m
Kélimo jéga esant vardinei apkrovai 11 daN
Korpusas MedZiaga Plieninis
Leistinoji apkrova t 0,25t
Grandiniy skaicius 1
Leistinoji apkrova 250 kg
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Svoris 3,2kg

Produkto rasis Terkslinis keéliklis
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