Duomeny lapai /b Hoffmann Group

KOMET
KOMET?® gilintuvas, Weldon kotas, Tipas: M12

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 216660 M12
GTIN 4047109013131
Produkty klasé 24D
Aprasymas

Paskirtis:

Daryti jgilinimus cilindrinés galvutés varztams pagal DIN 74 lapg 2, nuo M8 su vidiniu ausinimu.

Techninis aprasymas

Gilinimo @ D, H13 20 mm
Maziausias @ d i, 13 mm
Keic¢iamy ploksteliy varzty rinkinys 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Keic¢iama plokstelé Nr. 216780 — 216910; Nr. 216950 24-010/110
cilindr. galvuciy DIN varztams M12
Koto @ D, h6 25 mm
maksimalus jgilinimo gylis | 20 mm
Pjovimo briauny skaicius Z 1
Tinkamos keic¢iamos plokstelés WOEX
Kei¢iamy ploksteliy kiekis 1
Bendras ilgis Ly, 100 mm
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis ausinimas taip
Produkto rasis Gilintuvas
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Priedai

Torx Plus fiksavimo varzty rinkinys10 vnt. Pavara 8IP2 239652 8IP2
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