Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

0l KYOCERE
WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Tipas: INOX

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 225623 INOX
GTIN 4960664648955
Produkty klasé 25A
Aprasymas

Modelis:

MEGACOAT danga padengtos, dvipusés kei¢iamos plokstelés su 6 pjovimo briaunomis. Didelis,
maks. 13° adinis priekinis pjovimo kampas Zenkliai sumazina pjovimo jéga.

Paskirtis:

SM geometrija yra labai teigiama ir minkstai pjaunanti.

Pastaba:

Rekomenduojami rezimai a. = 0,3xD.

Techninis aprasymas

Tipas INOX
Keic¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas WNMU 080608 EN-SM
Kampo spindulys 0,8 mm
Keitimy / pjovimo briauny skaicius 6
Kietlydinys PR1525
ASmenys HM
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Pastima f, per dantj

Produkto rasis

0,06 — 0,2 mm

Kei¢iamoji plokstelé frezavimui

Vartotojo duomenys

Plienas <500 N/mm?
Plienas <750 N/mm?
Plienas <900 N/mm?
Plienas <1100 N/mm?
Plienas <1400 N/mm?
INOX <900 N/mm?
INOX >900 N/mm?
Uni

drégnas, maks.
Slapias, min.

sausasis

Oras

Paskirtis
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