Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

KOMET
KOMET Unisix® keiciama plokstelé, BK6440, Pavadinimas, tipas W28: 17-010

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 216811 17-010
GTIN 2050002046672
Produkty klasé 24T

Aprasymas

Tinka:

Gilintuvui Nr. 216660.

Pastaba:

Kei¢iamy ploksteliy gilintuvui M5, M6 iki 2010 m. kovo meén. laidos.

Techninis aprasymas

Tipas W28
Pavadinimas 17-010

Kei¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas WOEX 040204

Kampo spindulys 0,4 mm

Kietlydinys BK6440

Produkto rasis Kei¢iamoji plokstelé frezavimui
Vartotojo duomenys
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Paskirtis V. ISO kodas
Aliuminis, plastikai ribotai tinka 300 m/min N
é:iﬁgégi;roilis) ribotai tinka 300 m/min N
Al >10 % Si ribotai tinka 200 m/min N
Plienas <500 N/mm? tinka 200 m/min P
Plienas <750 N/mm? tinka 200 m/min P
Plienas <900 N/mm? tinka 200 m/min P
Plienas <1100 N/mm? tinka 140 m/min P
Plienas <1400 N/mm? tinka 120 m/min P
INOX <900 N/mm? tinka 120 m/min M
INOX >900 N/mm? ribotai tinka 100 m/min M
Ti >850 N/mm? ribotai tinka 30 m/min S
Ketus (G) ribotai tinka 160 m/min K
drégnas, maks. tinka
sausasis ribotai tinka
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