Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

SPUN 120308 E, HB7720, Tipas: UNI

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 213520 UNI
GTIN 4045197319296
Produkty klasé 21A
Aprasymas

SPUN 120308 E UNI

Techninis aprasymas

Tipas UNI
Kei¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas SPUN 120308 E
Kietlydinys HB7720
ASmenys HM

Produkto rasis

Kei¢iamoji plokstelé frezavimui

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <500 N/mm? tinka 250 m/min P
© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 05.07.2023 22:10 1/2



Duomeny lapai

Plienas <750 N/mm?
Plienas <900 N/mm?
Plienas <1100 N/mm?
Plienas <1400 N/mm?
INOX <900 N/mm?
INOX >900 N/mm?
Ketus (G)

Uni

drégnas, maks.

sausasis

tinka
tinka
ribotai tinka
ribotai tinka
tinka
ribotai tinka
tinka
tinka
ribotai tinka

tinka

/b Hoffmann Group

250 m/min
250 m/min
140 m/min
110 m/min
120 m/min
100 m/min
200 m/min
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