Duomeny lapai /b Hoffmann Group

0l KYOCERE
Freza 90° MECH11, su tvirtinimo kiauryme, @ D / Zeff: 40/4mm

—
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 227455 40/4
GTIN 4960664526390
Produkty klasé 250
Aprasymas
Modelis:

Kei¢iamosios plokstelés su jpjovomis sumazina pjovimo jégas ir vibravima. Palyginus galimas
platesnis pjuvis a. pjaunant tokiu pat gyliu a, . Galima pasiekti didelj produktyvuma ir su
silpnesnémis staklémis.

Techninis aprasymas

Kei¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas BDMT 117308
Bendras ilgis Ly, 50 mm
Tinkamos kei¢iamos plokstelés BDMT 117308
maksimalus pjovimo gylis a, maks. 37 mm
Pjovimo briaunos @ D 40 mm
Tvirtinimo kiaurymeés & 16 mm
efektyvus danty skaicius Z. 4

Keic¢iamy ploksteliy varztas 229708 (T8; 1,2 Nm)
Kei¢iamy ploksteliy kiekis 16

Koto tipas su tvirtinimo kiauryme
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Reguliuojamas kampas k 90 laipsniai
frezy naudojimas Kampy frezavimas
Vidinis auSinimas ne

Produkto ragis Frezos skirtos grioveliy

ir pavirsiy apdirbimui

Priedai

Uzverzimo varztas 229708
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