Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 226576 INOX
GTIN 7291075312737
Produkty klasé 19A
Aprasymas

Modelis:

Trikampé kei¢iama plokstelé su 3 spiralinémis pjovimo briaunomis. Asinis ir radialinis teigiamas
pjovimo dizainas. Maksimalus asinis 90° pasvirimo kampas uztikrina mazas pjovimo jégas.
Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rézimai skirtia .= 0,3...1 X D / a, maks. = 13,0 mm.

Minimalus uzsakomas kiekis — viena pakuoté (VPE) arba daugiau.

Techninis aprasymas

Tipas INOX

Kei¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas TDCT 1505PDR

Serija HELI3MILL
Pastimaf, 0,2 mm
Geometrija PDR

Gamintojo pavadinimas HM390 TDCT 1505PDR 1C830
Kietlydinys IC830
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

ASmenys HM
Produkto rasis Keiciama plokstelé frezavimui
Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
INOX <900 N/mm? tinka 130 m/min M
INOX >900 N/mm? tinka 110 m/min M
drégnas, maks. tinka
sausasis tinka
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