Duomeny lapai /b Hoffmann Group

APMX 16..04 TR, HB7525, Tipas: ST900

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 215731 ST900
GTIN 4045197601766
Produkty klasé 21A
Aprasymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertés frezoms nuo Nr. 215705 iki 215717:a. = 0,3XD / @y max = 7 mm.,
Plokstelés storis: 5,76 mm

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastuma f, per dantj: 0,18 mm

Techninis aprasymas

tinkami laikikliai AP..1604
Pastama f, per dant;j 0,18 mm
Tipas ST900
Kampo spindulys 0,4 mm
Kei¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas APMX 16..04 TR
Kietlydinys HB7525
ASmenys HM
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Plokstelés storis 5,76 mm
Produkto rasis Kei¢iamoji plokstelé frezavimui
Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <500 N/mm? tinka 340 m/min P
Plienas <750 N/mm? tinka 235 m/min P
Plienas <900 N/mm? tinka 195 m/min P
Plienas <1100 N/mm? ribotai tinka 190 m/min P
Plienas <1400 N/mm? ribotai tinka 175 m/min P
INOX <900 N/mm? ribotai tinka 220 m/min M
INOX >900 N/mm? ribotai tinka 140 m/min M
Ketus (G) ribotai tinka 150 m/min K
Alyva tinka
drégnas, maks. tinka
Slapias, min. tinka
sausasis tinka
Oras tinka
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