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B KOMET
KOMET KUB Centron® grezimo galvuté, @ DC: 35mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 236650 35
GTIN 4047109025677
Produkty klasé 24L
Aprasymas

Modelis:

- Maksimalus grezimo gylis iki 8 (9)xD.

- Tikslus centravimas centravimo virsiine ir kreipianciaja plokstelés briauna.

- Standus pagrindinio laikiklio ir grezimo galvutés sujungimas.

- Kreipianciosios @ priderintas prie pjovimo plokstelés su 0,4 mm uzapvalinimo spinduliu.
Greziant kiaurasias kiaurymes kreipianciosios @ galima reguliuoti specialia pakisama
folija.

Paskirtis:

- Tinka apdirbti tiek nejudancias, ties besisukancias detales, tiek vertikalioje, tiek
horizontalioje padétyje.

- Su centravimo virsune Nr. 236655 — 236657.

- Su keiciamomis plokstelémis Nr. 236740 — 237080.

Tinka:

Grezimo laikiklis Nr. 236652 — 236654.

Tiekimo sudétis:

Grezimo galvuté su kreipianciagja plokstele (atsarginé kreipiancioji plokstelé Nr. 236658). Nuo &

65 mm su pjovimo ploksteliy jdéklais (pjovimo ploksteliy jdéklai reguliuojami isoréje +1 mm per

Q).

Techninis aprasymas
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Pjovimo briauny skaicius Z

Bazinio laikiklio varztas

Keic¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas
Centravimo virSunés dydis
Kei¢iamy ploksteliy varzty rinkinys
korpuso dydis

Serija

Nominalus @ D

Coliniams @

Grazto panaudojimas

Grazto panaudojimas

Grazto panaudojimas

Grazto panaudojimas

Vidinis auSinimas

Produkto rasis

1
239655 15IP1
WOEX 05T304
26
239655 8IP2 (1,3 Nm)
33
KUB Centron®
35
13/8in
Centravimas
ribotas skersinis greZzimas
ribotas grezimas su jkypu iséjimu
ribotas grezimas su jkypu is€jimu
taip

Graztas su keiciamomis plokstelémis

Priedai

KOMET® bazinis laikiklis @ DC 33 mm
KOMET KUB Centron® centravimo virsuné HSS Tipas 26
KOMET KUB Centron® centravimo virsuné HSS Tipas 26

KOMET KUB Centron® centravimo virsineé is kietmetalio
Tipas 26

Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo
momentas 1,3 Nm

Torx Plus fiksavimo varzty rinkinys10 vnt. Pavara 15IP
Torx Plus fiksavimo varzty rinkinys10 vnt. Pavara 15IP1
KOMET® bazinis laikiklis @ DC 33 mm

Precizinis antgalis Torx Plus® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx
Plus® profilis 8IP

236652 33
236655 26
236656 26

236657 26

2117501,3

239655 15IP
239655 15IP1
236654 33

674252 8IP
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Torx Plus fiksavimo varzty rinkinys10 vnt. Pavara 8IP2 239655 8IP2
KOMET?® bazinis laikiklis @ DC 33 mm 236653 33
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