Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Tekinimo ploksteliy laikiklis su keiciama plokstele, desininis, Koto / ploksteliy
dydis: 25/12mm

‘ e S
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 251112 25/12
GTIN 4045197650863
Produkty klasé 21T

Techninis aprasymas

Svirtis 259015 2
Galvuteés ilgis L, 29 mm
Laikiklio ISO kodas PSSNR/L 2525M12
Darbinés daliesilgis L, 32 mm
Tinkamos kei¢iamos plokstelés SN.. 1204..
Plokstelés dydis 12 mm
Atraminé plokstelé 259031 20
Koto dydis 25 mm
Spyruokliy rinkinys 259044 2
Svirties varztas 259018 2
Spyruokliniy kaisciy rinkinys 259047 2
Bendras ilgis L 150 mm
Serija QuickTurn
Norma DIN ISO 5610
Paskirtis desininis
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Vidinis ausinimas
Reguliuojamas kampas k
Paskirtis

Paskirtis

Produkto rasis

ne
45 laipsniai
Apdaila
ISilginis tekinimas, iSorinis

Tekinimo ploksteliy laikiklis
su kei¢iama plokstele

Priedai

Svirties varztas Tipas 2

Atraminé plokstelé Tipas 20

Svirtis Tipas 2

Spyruokliy rinkinys10 vnt. Tipas 2
Spyruokliy kaisciy rinkinys10 vnt. Tipas 2

Precizinis antgalis $eSiabriauniams varztams, 1/4 colio E 6,3
SeSiabriaunis 3 mm

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

259018 2
259031 20
259015 2
259044 2
259047 2

674242 3

659957 500
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