Duomeny lapai /b Hoffmann Group

0l KYDCERA
IStekinimo plokstelés laikiklis, plieninis, desininis, Koto @ / ploksteliy dydziai:
20/11Tmm

!a’ ﬁ,
Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 260338 20/11
GTIN 4960664579631
Produkty klasé 25U
Aprasymas
Modelis:

Specialios formos drozliy grioveliu geriau pasisalina drozlés, mazesné vibracija, stabilesnis
pjovimas.

Vidinis ausinimas: taip

Koto & D,: 20 mm

ISO kody laikiklis: A20R SDUCR/L11

Reguliuojamas kampas k: 93 laipsniai

tinkamos kei¢iamosios plokstelés: DC.. 11T3

Maziausias pragrezimo @ D,,,: 27 mm

Darbinés dalies ilgis L;: 16,5 mm

Techninis aprasymas

Maziausias pragrezimo @ D, 27 mm
tinkamos keic¢iamosios plokstelés DC.. 1173
Plokstelés dydis 11 mm

ISO kody laikiklis A20R SDUCR/L11
Keic¢iamuyjy ploksteliy varztas 269022 3
ISky3os ilgis L, 100 mm
Darbinés dalies ilgis L; 16,5 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Uzspaudimo ilgis L, 19 mm
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Reguliuojamas kampas k
Koto @ D,

Paskirtis

IStekinimo gylis iki
Norma

Vidinis ausinimas
Paskirtis

Produkto rasis

93 laipsniai
20 mm
desininis
5xD
DIN 8024
taip
ISilginis tekinimas, vidinis

Istekinimo laikiklis

Priedai

Uzverzimo varztas Tipas 3

Precizinis antgalis Torx® varztams, kotas E 6,3 Torx® profilis
TX15

Dinamometrinis atsuktuvas su skale, kei¢ciamy gelez¢iy
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

Uzverzimo varztas

269022 3

674248 TX15

659906 500

269406
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