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KOMET
KOMET® Unisix® keiciama plokstelé, P40, Pavadinimas, tipas W29: 34-010

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 236760 34-010
GTIN 4047109058972
Produkty klasé 24T

Aprasymas

Tinka:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo rezimai specialiai KUB Trigon®.
Tipas: ST900

Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas: WOEX 067304

Pastima f plienui < 900 N/mm?: 0,15 mm/aps,

Techninis aprasymas

Pavadinimas 34-010
Pastama f plienui < 900 N/mm? 0,15 mm/aps,
Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas WOEX 067304
Kietlydinys P40
Tipas ST900
ASmenys HM
Produkto rasis Grezimas

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 09.01.2023 22:13 1/2



Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <500 N/mm? tinka 300 m/min P
Plienas <750 N/mm? tinka 250 m/min P
Plienas <900 N/mm? tinka 200 m/min P
drégnas, maks. tinka
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