Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Rinkinys be laikiklio @ 9,75-164 mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 237569
GTIN 4045197602039
Produkty klasé 29W
Aprasymas

Modelis:

Skirta @ 9,75 - 164 mm, istekinimo jrankiy laikikliais ir priedais lagamine. Galima praplésti su
tilteliu Nr. 237560 bis @ 320 mm.

Nustatymo tikslumas 0,01 mm per padala / pagal Nonijaus skale 0,002 mm Q.

Paskirtis:

Tekinimo peiliams su @ 16 mm kotu ir tikslaus grezimo tilteliu. IStekinimo laikikliams ir laikikliams
su kei¢ciamomis plokstelémis CC..0602.

Tiekimo sudétis:

po 1 istekinimo laikiklj (maks. darbiné dalis): Nr. 237630 & 9,75 — 15,1 mm (30 mm); Nr. 237632 &
14,75 - 20,1 mm (51 mm);

Nr. 237634 & 19,75 - 25,1 mm (72 mm); Nr. 237636 & 24,75 - 30,1 mm (82 mm);

Nr. 237640 @ 29,75 — 48,1 mm (85 mm); Nr. 237642 & 47,75 — 88,1 mm (85 mm).

1 tiltelis: Nr. 237647 & praplétimui 86 — 164 mm.

1 kei¢iamuyjy ploksteliy laikiklis prie tiltelio: Nr. 237564 06

1 kei¢iamoji plokstelé: Nr. 260052 dyd. CU7010 (CCMT 060204)

Atsargineé dalis:

IStekinimo plokstelés varztas Nr. 219830.

Rekomendacija:

Geriausia su kei¢ciamomis plokstelémis Nr. 237695 ir Nr. 237696.
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Techninis aprasymas

Jungtis HW63
Vidinis auSinimas taip
Produkto rasis Suklio jrankis
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