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0l KYOCERE
CNGA 120408, KBN25M, Tipas: MEW

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 255616 MEW
GTIN 4960664507139
Produkty klasé 25H
Aprasymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keic¢iamos plokstelés. MultiEdge Wiper; kiekviena plokstelé su 2
pjovimo briaunomis su Wiper geometrija.

Kietlydinys: KBN25M

Pjovimo briauny forma: MEW

Pjavio gylis a,: 0,05-0,2 mm

Pastiama f: 0,15 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v. pagrindiniam naudojimui: 120 - 200 m/min

Techninis aprasymas

Pjavio gylis a, 0,05-0,2 mm
Pjovimo briauny forma MEW
Pjovimo greitis v, pagrindiniam naudojimui 120 - 200 m/min
Pastiama f 0,15 -0,3 mm/aps,
Kampo spindulys 0,8 mm
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Pjovimo salygos daznai pertraukiamas
Kietlydinys KBN25M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
ASmenys CBN

Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas CNGA 120408

Keitimy / pjovimo briauny skaicius 2

Produkto pavadinimo pozymis KBN25M

Produkto rasis keic¢iamosios plokstelés tekinimui

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <55 HRC tinka
Plienas <60 HRC tinka
Plienas <67 HRC tinka
nepertraukiamas ribotai tinka
nereguliarus tinka
pertraukiamas ribotai tinka
sausasis tinka
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