Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

CNGA 120408, KB7205, Pritaikymo sritis: HART

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 255707 HART
GTIN 4045197511430
Produkty klasé 21H
Aprasymas

Modelis:

Aukstos kokybés, karsciui atsparios keraminés plokstelés, patikimam ir efektyviam sunkiai
apdirbamy ir kiety medziagy apdirbimui.

KB 7205: dengta aliuminio oksido ir titano karbido keramika kiety medziagy iki 68 HRC
apdirbimui.

Kietlydinys: KB7205

Pjovimo briauny forma: 0,2 mm x 25°

Pjavio gylis a,: 0,1 - 0,9 mm

Pastima f: 0,05 - 0,15 mm/aps,

Techninis aprasymas

Kampo spindulys 0,8 mm
Pjovimo salygos nepertraukiamas
Pastama f 0,05-0,15 mm/aps,
Pritaikymo sritys KIETAS
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Pjavio gylis a,

Pjovimo briauny forma

Kietlydinys

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka
ASmenys

Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas
Keitimy / pjovimo briauny skaicius
Produkto pavadinimo pozymis

Produkto rasis

0,1-0,9 mm
0,2 mm X 25°

KB7205

Glotnusis apdirbimas

Keramika

CNGA 120408

kei¢iamosios

4
KB7205

plokstelés tekinimui

Vartotojo duomenys
Paskirtis V. ISO kodas
Plienas <55 HRC tinka 250 m/min H
Plienas <60 HRC tinka 210 m/min H
Plienas <67 HRC tinka 180 m/min H
Ketus (G) ribotai tinka 250 m/min K
nepertraukiamas tinka
drégnas, maks. ribotai tinka
sausasis tinka
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