Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

B KOMET
KOMET KUB Quatron® graztas su keiciamomis plokstelémis Kombinuotas
kotas, 3xD, @ DCm7:37mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 235502 37
GTIN 4047109026483
Produkty klasé 24P
Aprasymas

Modelis:

Su kombinuotu kotu

- Optimizuoti ausinimo kanalai saugiam drozliy pasalinimui.

- Virsunés kampas 174° suformuoja beveik lygy kiaurymés dugna.

Paskirtis:

- Tinka detalés apdirbimui tiek nejudancioje, tiek besisukancioje padétyje.

- Sunkioms grezimo salygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas
grezimas).

- Kiauryméms su tolerancija + 0,2 mm.

Su kei¢ciamomis plokstelémis Nr. 236520 — 236576.

Tiekimo sudétis:

Yra uzverzimo varztai (be ploksteliy).

Pastaba:

Kiti dydziai — pagal uzklausima.

Techninis aprasymas

Naudingasis ilgis L, 111 mm
Kei¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas SOEX 120508 44-..
Pjovimo briauny skaicius Z 1

Keic¢iamy ploksteliy varzty rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Koto @ D, 32 mm

Koto ilgis L 60 mm
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Serija KUB Quatron®
Nominalus @ D 37
Bendrasilgis L 210 mm

ISkysos ilgis L, 150 mm

Grazto su kei¢iamosiomis plokstelémis grezimo gylis iki 3xD

Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grazto panaudojimas Centravimas
Grazto panaudojimas ribotas skersinis grezimas
Grazto panaudojimas jkypas pragrezimas
Grazto panaudojimas Skersinis grezimas
Grazto panaudojimas GreZimas paketais
Grazto panaudojimas ISémos

Grazto panaudojimas jkypas iséjimas
Grazto panaudojimas iSgaubtas

Vidinis auSinimas taip

Produkto rusis Graztas su keiciamomis plokstelémis
Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm 6599061600
. . o .

Precizinis .a.ntgalls Torx Plus® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx 674252 20IP

Plus® profilis 20IP

8'mm.g(.elezte su magnetusu 1/4 colio antgaliy laikikliu 659874 50

Visas ilgis 50 mm

Torx Plus fiksavimo varzty rinkinys10 vnt. Pavara 20IP 239652 20IP

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm SEEER 1L
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