
Duomenų lapai

TextFlow 12

Vario pasta Copper Paste, Turinys: 100g

Užsakymo data

Užsakymo numeris 083068 100

GTIN 5412386017681

Produktų klasė 08E

Aprašymas

Modelis:
Pasta apsaugo nuo prikepimo, strigimo ir korozijos. Skirta detalėms ir varžtams, veikiamiems
karščio, aukšto slėgio ar korozijai palankios terpės.
Aukštos kokybės apsauga nuo užstrigimo, varžtų ir montavimo pasta, pagaminta iš aukštos
kokybės vario šlifavimo bazės su lašinama alyva. Atsparumas temperatūrai nuo -30 °C iki
1100 °C.

Techninis aprašymas

Spalva Varis

Forma Pasta

Užsiliepsnoj. temperat. > 250 °C

Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C

Oksidacinės savybės ne

Tirpumas vandenyje netirp.
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Duomenų lapai

TextFlow 12

Temperatūros ribos -30 - 1100 °C

Modelis Tūbelė

Talpa 0,1 l

Produkto rūšis Keraminė pasta / vario pasta
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