Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Istekinimo ploksteliy laikiklis, deSininis, Koto @ / ploksteliy dydziai: 32/12mm
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Uzsakymo data
Uzsakymo numeris 250036 32/12
GTIN 4045197650207
Produkty klasé 21T
Aprasymas
Modelis:

PCLNR 95° istekinimo peilis keiciamoms ploksteléms CN.

Techninis aprasymas

Spyruokliniy kaisciy rinkinys 259047 2
Spyruokliy rinkinys 259044 2
Darbinés dalies ilgis L; 22 mm
Tinkamos kei¢iamos plokstelés CN..1204..
Svirtis 2590152
Plokstelés dydis 12 mm
Svirties varztas 259018 2
Laikiklio ISO kodas A32S PCLNR/L12
Maziausias pragrezimo @ D, 40 mm
Atraminé plokstelé 259031 2
Bendras ilgis L 250 mm
Uzspaudimo ilgis L, 31 mm
Reguliuojamas kampas k 95 laipsniai
Koto @ D, 32 mm
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Duomeny lapai

/b Hoffmann Group

Norma

Paskirtis
IStekinimo gylis iki
Vidinis ausinimas
Paskirtis

Produkto rasis

DIN 8024
desininis
3xD
taip
ISilginis tekinimas vidinis

IStekinimo laikiklis

Priedai

Spyruokliy kaisciy rinkinys10 vnt. Tipas 2

Precizinis antgalis $eSiabriauniams varztams, 1/4 colio E 6,3
SeSiabriaunis 2 mm

Svirtis Tipas 2

Svirties varztas Tipas 2
Spyruokliy rinkinys10 vnt. Tipas 2
Atraminé plokstelé Tipas 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, kei¢iamy geleziy
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

259047 2

674242 2

259015 2
259018 2
259044 2
259031 2

659957 500
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