Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

B KOMET
KOMET KUB Trigon® graztas su keiciamomis plokstelémis Kombinuotas kotas,

3xD, 2 DCm7:17,5mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 23663017,5
GTIN 4047109100145
Produkty klasé 24P
Aprasymas

Modelis:

- Grezimas su iSneSimu i$ asies: @ priklauso iki 1,5 mm.

- Specialiu gamybos biudu gaunami ypatingai platus drozliy grioveliai uztikrina maksimaly
grazto standuma.

- Specifinis pjovimo ploksteliy iSdéstymas - nepriekaistingos kokybés kiaurymés pavirsius
ir tikslis matmenys (jprastai = 0,1 mm).

- Vidinis ausinimas nukreiptas j pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais
kiekiais).

- AuSinimo skysciui uztenka 3 — 10 bar slegio.

- Tiek nejudancioms, tiek besisukan¢ioms detaléms apdirbti.

Paskirtis:

Su kei¢iamomis plokstelémis Nr. 236740 — 237080.

Tiekimo sudétis:

Yra uzverzimo varztai (be ploksteliy).

Pastaba:

- Démesio! Graztui baigiant pragrezti kiauryme, iSkrenta disko formos medziagos atplaisa.
Besisukancios detalés gali susizeisti! Imkités saugos priemoniy.

- Reikia teirautis — kairinio grezimo; — 2xD, - kiti @; — specialus modeliai —vibravimo
slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidziamu
garsu.

Techninis aprasymas

Koto @ D, 25 mm

Pjovimo briauny skaicius Z 1
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Keic¢iamos pjovimo plokstelés ISO kodas WOEX 030204 10-...
Naudingasis ilgis L, 54 mm
pasiekiamas maksimalus & tiksliai reguliuojant 18,5 mm
Keic¢iamy ploksteliy varzty rinkinys 239652 61P1 (0,6 Nm)
Koto ilgis L 56 mm

Serija KUB Trigon®
Nominalus @ D 17.5

Coliniams @ 11/16in
Maksimali reguliavimo riba V., 0,5mm

I3kySos ilgis L, 78 mm

Grazto su kei¢iamosiomis plokstelémis grezimo gylis iki 3xD

Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grazto panaudojimas Centravimas
Grazto panaudojimas ribotas skersinis grezimas
Grazto panaudojimas jkypas pragrezimas
Grazto panaudojimas ribotas skersinis grezimas
Grazto panaudojimas IS3émos

Grazto panaudojimas jkypas iséjimas
Grazto panaudojimas iSgaubtas

Vidinis ausSinimas taip

Produkto rasis Graztas su keiciamomis plokstelémis
Priedai

Torx Plus fiksavimo varzty rinkinys10 vnt. Pavara 6IP1 239652 61P1
Elrjg)zlior;:fﬁgtglaplis Torx Plus® varztams, 1/4 colio E 6,3 Torx 674252 6IP
Dinamometrinis atsuktuvas, fiksuotas Nustatytas sukimo 211750 0,6

momentas 0,6 Nm
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