Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Tekinimo ploksteliy laikiklis tiesus — iSorinis 0°, deSininis, Koto plotis p: 25mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 273800 25
GTIN 4045197499929
Produkty klasé 21W
Aprasymas

Modelis:

- Labai tvirta ir tiksli jungtis, nes kontaktiné plokstuma tarp plokstelés laikiklio ir
gnybtinio laikiklio dantyta.

- Siekiant uztikrinti optimalia jungtj, maksimalus tvirtinimo varzto prisukimo momentas
jspaustas ant koto.

- Tiksli padétis ir didziausias pasiprieSinimas asinéms ir radialinéms pjovimo jégoms.

Tinka:

Plokstelés laikikliai Nr. 273812; 273815; 273817, 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Tiekimo sudétis:

Su montaziniais varztais.

Pastaba:

Ploksteliy laikiklius praSome uzsakyti atskirai.

Galvutésilgis L,: 38 mm

Bendras ilgis L: 163 mm

L,: 27,5 mm

Varztas: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Techninis aprasymas

Koto plotis p 25 mm
Varztas 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Galvutes ilgis L, 38 mm

L, 27,5 mm
Bendras ilgis L 163 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Paskirtis desininis
Produkto rasis Tekinimo laikiklis
Priedai

Dinamometrinis atsuktuvas su skale, kei¢ciamy gelez¢iy

laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm 6599061600

8'mm.gglezte su magnetu su 1/4 colio antgaliy laikikliu 659874 50

Visas ilgis 50 mm

Fiksavimo varztas 279910

Fiksavimo varztas Tipas 9 2798159
. . © . s o -

Precizinis antgalis Torx® varztams, kotas E 6,3 Torx® profilis 674248 TX25

TX25
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