Duomeny lapai

/% Hoffmann Group

‘Underwater
Kinetics

LED EX kiseninis prozektorius su baterijomis, Tipas: 2ELED

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 081522 2ELED
GTIN 032705133417
Produkty klasé 08C
Aprasymas

Modelis:

Nuo sprogimo apsaugotas prozektorius, patikrintas pagal galiojancias ATEX direktyvas.
Aukstos kokybeés patikros lempa, atspari smugiams, dulkéms ir drégmei.

Ryskus LED prozektorius su kiseniniu spaustuku. Centruota Sviesos spinduliuoté, 6500K.
Lengvas, telpa j jvairius jrankiy krepsius ir patikimai laikosi ant jvairiy striukiy kiSeniy. Galinis
jungiklis. Pluostinis optikos antgalis puikiai tinka apSviesti sunkiai pasiekiamas, siauras vietas.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo j vandenj ir apsauga nuo dulkiy (nelaidus dulkéms),

taip pat apsauga nuo kontakto.

Techninis aprasymas

Sviesos srautas 40 Im
ATEX zona Zona 1
ATEX zona Zona 21
Baterijos tipas Micro, AAA
Baterijy kiekis 2
Korpuso spalva geltona
Svietimo trukmé 3h
Galvos @ 22 mm
Svoris 559

IP apsaugos klasé IP 67
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Bendras ilgis
Prietaiso savybés
Maitinimas

Produkto rasis

132 mm
Tinka EX sriciai
Baterijos

KiSeninis prozektorius

Priedai

Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3
Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3
Li¢io metaly baterijos Tarptautinis dydis LR3

Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3
Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

Stiklo pluosto antgalis tiksliam taskiniam ap3vietimui Tipas
2ELED

Sarminés mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3

081553 LR3
081552 LR3
081559 LR3
081561 LR3
081551 LR3

081528 2ELED

081554 LR3
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