Duomeny lapai /b Hoffmann Group

@ERoGLY

Weldon jspraustiné Forma ADB su ausinimo kanalu, BT 40, trumpas,
Uzverzimod D1: 16mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 302605 16
GTIN 4250122613022
Produkty klasé 36E
Aprasymas

Modelis:

Visi kotai juodinti.

Ausinimo kanalas uzdaromas per O zZieda.

Paskirtis:

Tvirtinti jrankius su Sonine jpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztai (AB) Nr. 308760 — 308802, AB uzverzimo raktai Nr. 308820 — 308835.

Techninis aprasymas

Atsarginis uzverzimo varztas Nr. 309900 16
Uzspaudimo @ D, 16 mm
Darbinés dalies ilgis, A matmuo 63 mm
ISorinis @ D 48 mm
Laikiklis BT 40, trumpas
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-2
Laikiklio norma JIS B6339
Forma ADB
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Balansavimo kokybé G, kai sukiy skaicius G 6,3, kai 15000 min”
Radialinio musimo tikslumas <3 um
Pjovimo technika HPC
Produkto rasis Weldon jspraustiné
Priedai

Uztraukimo vaztas 90°sandarus Tinka tvirtinimo

jspraustinéms su BT kagiu 40 308790 40
Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsDIN ISO 7388-1 (buv. 308820 40
DIN 69872) Tinka kaginiams laikikliams 40

.Uztraukl.m'o vaztas 45 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308760 40
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas 90°, Hurco stakléms su

kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT 308806 40
kdgiu 40

Uztraukimo varztas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus 308801 40
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

.Uztraukl.m'o vaztas 90 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308795 40
jspraustinéms su BT kugiu 40

.Uztraukl.m‘o vaztas 60 _sa.ndarus tinka tvirtinimo 308785 40
jspraustinéms su BT kagiu 40

U_zv.er.2|mo ra.ktcas. uztraukimo varztamsISO 7388 Tinka 308830 40
kaginiams laikikliams 40

.Uztraukl.m'o vaztas 45 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308765 40
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uz.trf‘n{klmf) varzta§ Hurco 45°, su k!aurymesandarus Tinka 308802 40
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

Atsarginis uzverzimo varztas Uzverzimo & D1 16 mm 309900 16
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