Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Maza keiciama plokstelé vidiniy nuozuly nuémimui desininé, HB720, @ Dmin:
8mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 270060 8
GTIN 4045197560186
Produkty klasé 211

Techninis aprasymas

Maziausias @ D, 8 mm
Plokstelés storis T 3,8 mm
Pastima f 0,02 - 0,03 mm/aps,
maksimalus pjavio gylis t. 1T mm
Nuozulos plotis W 1,3 mm
Plokstelés dydis @ d 6 mm
Pleisto kampas a 45 laipsniai
Atstumas tarp virsunés ir centro L; 4,65 mm
Spindulys R 0,2 mm
maksimalus pjovimo gylis a, mas. 0,15-0,5mm
Kietlydinys HB720

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 28.02.2024 22:17 1/2



Duomeny lapai

Produkto rasis

/% Hoffmann Group

Mini keiciamos pjovimo plokstelés

Vartotojo duomenys

Paskirtis V. ISO kodas
Aliuminis, plastikai ribotai tinka 80 m/min N
é:iﬁgégi;roélis) ribotai tinka 80 m/min N
Al >10 % Si ribotai tinka 60 m/min N
Plienas <500 N/mm? tinka 80 m/min P
Plienas <750 N/mm? tinka 80 m/min P
Plienas <900 N/mm? tinka 80 m/min P
Plienas <1100 N/mm? tinka 80 m/min P
Plienas <1400 N/mm? tinka 60 m/min P
INOX <900 N/mm? tinka 70 m/min M
INOX >900 N/mm? tinka 50 m/min M
Ti >850 N/mm? ribotai tinka 30 m/min S
Ketus (G) tinka 60 m/min K
CuZn tinka 80 m/min N
nepertraukiamas tinka
nereguliarus ribotai tinka
pertraukiamas ribotai tinka
drégnas, maks. tinka
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