Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Weldon jspraustiné, forma ADB, SK 50, trumpa, Uzverzimo @ D1: 25mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 300295 25
GTIN 4045197283955
Produkty klase 31A

Aprasymas

Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT -

Visi kotai labai tikslis (mazas radialinis musimas!). Balansavimo tikslumas G 2,5 / 25000 min™
Paskirtis:

Tvirtinti jrankius su Sonine jpjova pagal DIN 1835 ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztai (AB) Nr. 308600 — 308806, AB uzverzimo raktai Nr. 308820 — 308835.

Techninis aprasymas

Darbinés dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Uzspaudimo @ D, 25 mm
Atsarginis uzverzimo varztas Nr. 309900 25
ISorinis @ D 65 mm
Laikiklis SK 50, trumpa
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
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Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Balansavimo kokybé G, kai sukiy skaicius G 2,5, kai 25000 min
Radialinio musimo tikslumas <3 pm
Pjovimo technika HPC
Produkto rasis Weldon jspraustiné
Priedai

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegiosandarus

Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 50 30872050
'Uztraukl.m‘o varztassarjdfarus, forma B Tinka tvirtinimo 308650 50
jspraustinéms su BT kugiu 50
.Uztraukl.m'o vaztas 45 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308760 50
jspraustinéms su BT kugiu 50
.Uztraukl.m‘o vaztas 45 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308765 50
jspraustinéms su BT kagiu 50
'Speaalu.s gztrauklmo _va.rztas Tinka tvirtinimo 308740 50
jspraustinéms su BT kugiu 50
Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka

o S o 308615 50
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 50
.Uztraukl.m.o varztassarjdfalrus, forma B Tinka tvirtinimo 308620 50
jspraustinéms su BT kagiu 50
'Uztraukl.m‘o varztai, 18_Cr.N|Mo7Forma A Tinka tvirtinimo 308605 50
jspraustinéms su BT kugiu 50
Uztrauk_ln‘.no varztasForma A Tinka tvirtinimo jspraustinéms 308600 50
su BT kagiu 50
.Uztraukl.m‘o vaztas 90 _sa.ndarus Tinka tvirtinimo 308790 50
jspraustinéms su BT kagiu 50
U_zv.er.2|mo ra.ktcas. uztraukimo varztamsISO 7388 Tinka 308830 50
kaginiams laikikliams 50
Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsDIN ISO 7388-1 (buv. 308820 50
DIN 69872) Tinka kuginiams laikikliams 50
Uztraukimo varztasForma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms 308640 50

su BT kagiu 50
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Uztraukimo varztassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo vaztas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo vaztas 60°sandarus tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 50

Uztraukimo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 50

Atsarginis uzverzimo varztas Uzverzimo & D1 25 mm

/b Hoffmann Group

308610 50

308795 50

308785 50

308660 50

309900 25
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