Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

ER jspraustiné Forma ADB, SK 50 A = 200, ER spyruokliuojancios jvoreés
dydziui: 32

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 300625 32
GTIN 4045197284983
Produkty klasé 31A

Aprasymas

Modelis:

ISorinis ir vidinis kagis tiksliai nuslifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.

GARANT -

- Balansavimo kokybé G2,5 / 25000 min'.

- Visi kotai tiksliai nuslifuoti (mazas radialinis musimas!).

- Preciziné GARANT uzverzimo verzlé tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min '), su danga,
kuri uztikrina didesne uzverzimo jéga ir mazesnj nusidévéjima.

- Su ausinimo anga.

Paskirtis:

Jrankiy su cilindriniu kotu tvirtinimui cangése pagal DIN 6499 - forma A ir B.

Tiekimo sudétis:

Kartu su uzverzimo verzle.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztai (AB) Nr. 308600 — 308806, AB uzverzimo raktai Nr. 308820 — 308835, ER

uzverzimo raktai Nr. 309680 arba 613300, ER cangés Nr. 308901 — 309449, ER uzverzimo verzlé

Nr. 309615 (sandarinimo ziedui), sandarinimo Ziedai Nr. 309625 — 309645 (skirti Nr. 309615).

Pjovimo technika: HSC

Uzspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinés dalies ilgis, A matmuo: 200 mm

[Sorinis @ D: 50 mm

Atsarginé High-Speed verzlé GARANT Nr. 309610: 32

Atsarginé verzlé HOLEX Nr. 309580: 32
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Techninis aprasymas

skirta ER cangéms

Atsarginé High-Speed verzlé GARANT Nr. 309610
Darbinés dalies ilgis, A matmuo
UzZspaudimo ribos

Atsarginé verzlé HOLEX Nr. 309580
ISorinis @ D

Uzspaudimo & D,

Laikiklis

Laikiklio norma

Forma

Balansavimo kokybeé G, kai sukiy skaicius
Radialinio musimo tikslumas

Pjovimo technika

Speciali anga mikroschemai jrankio parametry
iSsaugojimui

Produkto rasis

32
32
200 mm
2-20mm
32
50 mm
2-20 mm
SK'50 A =200
ISO 7388-1
ADB
G 2,5, kai 25000 min”
<3 pm
HSC

taip

|spraustiné

Priedai

ER cangiy 18 daliy rinkinys, 3-20 mm su tarpine ir
purkstukais

Uzverzimo raktas uztraukimo varztams ISO 7388 Tinka
kaginiams laikikliams 50

ET cangeé su asine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 11 mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 18 mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 19 mm

309285

308830 50

309448 11

308986 18
308986 19
308760 50
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Uztraukimo vaztas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d15mm

ET cangeé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 4,5 mm

ET cangé su aSine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo & d 6 mm

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d3mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 3 mm
ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 6 mm
ER cangiy 18 daliy rinkinys, 3-20 mm su tarpine

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 17 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 11
mm

ET cangé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 8 mm

ER cangeé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 19 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 16
mm

ET cangé su asine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 9 mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 9 mm

Uztraukimo vaztas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangiy 18 daliy rinkinys, 3-20 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo & d 8 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 18 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 8
mm

309002 15

309432 4,5

309448 6

309002 3

309001 3
309001 6
309284
309001 17

309414 11

3094328

309002 19

309416 16

309448 9

308986 9

308790 50

309024

3094188

309418 18

309414 8
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ER cangé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 17 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 11
mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 15 mm

Uzverzimo raktas uztraukimo varztams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) Tinka kaginiams laikikliams 50

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d5mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 16 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 9 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 18
mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 4 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 20 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 6 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 13 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 5 mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo & d 20 mm

ET cangeé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 7 mm

ER cangé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 8 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 20 mm

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo varztas Forma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 50

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 10 mm
ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 4 mm
ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 8 mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 15 mm

309002 17

309416 11

309001 15

308820 50

309002 5

309001 16

309418 9

309416 18

309000 4
309000 20
308981 6
309000 13
308981 5
308986 20

3094327

309002 8

308981 20

308700 50

308640 50

309000 10
308986 4
308986 8

308986 15
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ET cangé su aSine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo & d 4 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 4,5 mm

ER cangeé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 6 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 17 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 7 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 7 mm

ET cangé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 11 mm

ET cangé su asine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 12 mm

Uztraukimo vaztas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 50

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 5 mm
ER uzverzimo verzlé Skirta ER 32
ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 11 mm

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d11mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 17 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 7
mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 4 mm

ET cangeé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo & d 6 mm

Uztraukimo varztas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 19 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 13 mm

309448 4

309418 4,5

309002 6

309000 17
309000 7

3094187

309432 11

309448 12

308795 50

308605 50

309001 5
309580 32
309001 11

309002 11
308986 17
3094167
309001 4

3094326

308650 50

308981 19
308981 13
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ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 13 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 6 mm

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 15 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 16
mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 3 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 11 mm

Uztraukimo varztas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 7 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 16 mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 16 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo & d 6
mm

Uztraukimo varztas Forma A Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 50

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 12 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 3 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 9
mm

ET cangé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 9 mm

ER cangeé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 10 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 10
mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 19 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 8 mm

309001 13

309418 6

308720 50

309000 15

309414 16

308986 3
308981 11

308620 50

309001 7

309418 16

308986 16

309414 6

308600 50

309001 12
309000 3

3094149

3094329

309002 10

309416 10

309001 19
308981 8
30941412
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ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 12
mm

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 14 mm
ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 10 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 12 mm
ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 10 mm

ER cangeé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 20 mm

ER cangé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d13mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 8 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 14
mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 9 mm

Uztraukimo vaztas 60° sandarus tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 13 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 12 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 10
mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 6 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 6
mm

ET cangé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 12 mm

ER uzverZimo raktas Skirta ER canginéms jspraustinéms 32
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 18 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo & d 15 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @d 11 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 8
mm

308981 14
308986 10
309000 12
309001 10

309002 20

309002 13

309001 8

309416 14

309001 9

308785 50

308986 13

309418 12

309414 10

308986 6

309416 6

309432 12

309680 32
308981 18
308981 15

309418 11

309416 8
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ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 9 mm

ET cangé sriegikliui, su aSine kompensacija Nominalus
uzverzimo @ d 10 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 5 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 18 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 20
mm

ER uzverZimo verzlés skirta HIRUnER cangéms Skirta ER 32

ER cangé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d4mm

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 16 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 3 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 17 mm

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d9mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 14 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 12 mm

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d7mm

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 50

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 9
mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 20 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 20 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 12
mm

ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 5 mm
ET cangé su asine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo & d 8 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d
4,5 mm

309000 9
30943210

309000 5
309000 18

309416 20
309617 32
309002 4

309000 16
308981 3
308981 17

309002 9

309000 14
308981 12

309002 7

308615 50

309416 9
309001 20

309418 20

309416 12
308986 5

309448 8

309414 4,5
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Uztraukimo vaztas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 16 mm

ET cangé su aSine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 4,5 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 14 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 10 mm

Uztraukimo varztas sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 50

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 6 mm

Uztraukimo varztas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo & d 18
mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 20
mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 4 mm

ER cangeé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 14 mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 11 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 7 mm
ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 14 mm
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 8 mm

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d12mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 14
mm

ER cangé su tarpine ir purkstukais Nominalus uzverzimo &
d 16 mm

ET cangé su asine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 5 mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 18 mm

308765 50

308981 16

309448 4,5

309418 14

308981 10

308660 50

309000 6

308610 50

309414 18

309414 20

308981 4

309002 14

308986 11
3089817
309001 14
309000 8

309002 12

309414 14

309002 16

309448 5

309001 18
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ER cangiy 18 daliy rinkinys, 3-20 mm

ET cangé su asine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 10 mm

ER uzverZimo verzlé su slystamuoju guoliu Skirta ER 32
ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 11 mm
ER cangeé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 7 mm

ER cangeé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 7
mm

UzverZzimo galvuté, skirta Uztraukimo varztams pagal DIN
69872 tinka kuaginiams laikikliams 50

ER cangé Nominalus uzverzimo & d 19 mm

ET cangé su aSine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 7 mm

ER cangé Nominalus uzverzimo @ d 9 mm

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 12 mm
ER cangiy 8 daliy rinkinys, 4—16; 20 mm su tarpine

ER cangé su tarpine Nominalus uzverzimo @ d 14 mm

ER cangé su tarpine ir purkStukais Nominalus uzverzimo &
d 18 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine ir purkstukais Nominalus
uzverzimo @ d 10 mm

ER cangé sriegikliui su tarpine Nominalus uzverzimo @ d
4,5 mm

Uzverzimo galvuté, skirta Uztraukimo varztams pagal 1ISO
7388 tinka kuginiams laikikliams 50

ET cangé su aSine kompensacija sriegimui ir plétimui
Nominalus uzverzimo @ d 14 mm

Specialus uztraukimo varztas Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

ER uzverZimo verzlé High Speed Skirta ER 32

309280
309448 10

309612 32
309000 11
308986 7

3094147

308810 50
309000 19
309448 7

308981 9
308986 12
309026
308986 14

309002 18

309418 10

309416 4,5

308812 50

309448 14

308740 50

309610 32
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