Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

FAHRION®
Preciziné ER jspraustiné CENTRO P, SK40 A = 160, Tipas CP skirtas ER: 11M

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 300689 11M
GTIN 2050001703279
Produkty klasé 33F
Aprasymas

Modelis:

ooooo

- Vidinis ir iSorinis kuagis nuslifuotas su RFID/Balluffchip anga.

- Sistemos koncentriSkumas ir atkartojamumas 3 um, kai 3xD, daugiausiai 50 mm, kai
naudojama HP preciziné spyruokliuojanti jvore.

- HDC = Heavy Duty Chuck, specialus laikiklis, skirtas sudétingoms metalo apdirbimo
operacijoms. Sustiprintas griebtuvo korpusas uztikrina didesnj stabiluma ir radialinj
standuma. ISorinis ir vidinis kagis tiksliai nuslifuoti. Tvirtinimo verzlé su rutuliniais
guoliais ir trapecijos formos sriegiu optimaliam priverzimo momentui ir prispaudimo
jégai sumazina vibracijas.

- Labai didelé uzspaudimo jéga, nes visa uzspaudimo jvoré yra patrono viduje ir
uzverzimo verzlé padengta specialia danga.

- Vibracija slopinama uzspaudimo jvoreés ir patrono mase.

- Pasirinktinai CENTRO P ->nesandarus, su ER uzverzimo verzle CP Nr. 309655 arba sandari
sistema su ER uzverzimo verzle CP sandarinimo diskams HP Nr. 309665 kartu su HP
sandarinimo diskais Nr.309666 — 309668 (vidiniam ausinimui arba purvui sulaikyti).

Privalumai:

Patentuotas uzspaudimo jvores, dviguby kreipiamuyjy, trapecinio sriegio ir suteptos uzverzimo

verzlés pritvirtinimas uztikrina stabiluma, tvirtumg ir ypatinga tiksluma.

Paskirtis:

Jrankiy su cilindriniu kotu ypac tiksliam tvirtinimui. HDC labiausiai tinka rupiojo apdirbimo

(iskaitant TPC frezavima) ir apdailos operacijoms arba kiety medziagy apdirbimui.

Tiekimo sudeétis:

Be tvirtinimo verzleés.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztai (AB) Nr. 308600 — 308806, AB uzverzimo raktai Nr. 308820 — 308835,

precizinés ER jspraustinés, skirtos HP Nr. 309368 — 309381 ir sriegikliams Nr. 309402 — 309419
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(ne Holex). ER uzverzimo verzlés CP Nr. 309655; 309665, ER uzverzimo verzlés HDC Nr. 309657,
sandarinimo diskai HP Nr. 309666 — 309668, ritininiai raktai CP Nr. 309754; 309756, ritininiai

raktail HDC Nr. 309745; 309756.
Pastaba:

- Tvirtinamas tik nominalusis @ iki koto @ tolerancijos h10.

- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojancia jvore.

Techninis aprasymas

Tipas CP skirtas ER

Uzspaudimo ribos

Darbinés dalies ilgis, A matmuo

ISorinis @ D

Forma

Serija

Uzspaudimo & D,

Laikiklis

Laikiklio norma

Balansavimo kokybé G, kai stkiy skaicius

ER cangés su CP cangine jspraustine radialinis musimas
HP cangés su CP cangine jspraustine radialinis musimas
Pjovimo technika

Produkto rasis

1MTM
1-7mm
160 mm
16 mm
ADB
Centro P
1-7 mm
SK40A =160
ISO 7388-1
G 2,5, kai 25000 min’'
<6 umMm
<3um
HSC

|spraustiné

Priedai

Uztraukimo varztassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo varztasForma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms

su BT kagiu 40

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

308620 40

308640 40

308605 40
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ER cangé HP Nominalus uzverzimo & d 4 mm

Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsISO 7388 Tinka
kdaginiams laikikliams 40

Uztraukimo varztassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

ER cangé HP Nominalus uzverzimo @ d 1 mm

Uztraukimo varztasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

ER cangé HPsu tarpine Nominalus uzverzimo & d 4 mm

Uztraukimo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

ER cangé HP Nominalus uzverzimo @ d 7 mm
ER cangé HP Nominalus uzverzimo @ d 5 mm

Uztraukimo vaztas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

ER cangé HP Nominalus uzverzimo @ d 3 mm
ER cangé HP Nominalus uzverzimo & d 2 mm

Specialus uztraukimo varztas Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

ER cangé HPsu tarpine Nominalus uzverzimo @ d 6 mm

ER uzverzimo verzlé CENTRO Pstandartiné Tipas CP skirtas
ER 40

Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsDIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kaginiams laikikliams 40

ER cangé HPsu tarpine Nominalus uzverzimo @ d 5 mm
ER cangé HPsu tarpine Nominalus uzverzimo @ d 3 mm
ER cangé HP Nominalus uzverzimo @ d 6 mm

Uztraukimo varztasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo vaztas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

309368 4

308830 40

308650 40

309368 1

308625 40

309369 4

308635 40

309368 7
309368 5

308765 40

309368 3
309368 2

308740 40

308660 40

309369 6

309655 40

308820 40

309369 5
309369 3
309368 6

308630 40

308790 40
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Uztraukimo varztas 90°, Hurco stakléms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT
kagiu 40

Uztraukimo vaztas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

CP ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 11M

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo vaztas 60°sandarus tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo vaztas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo varztasForma A Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztasMazak, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40M

CP ritininis raktas Tipas 11M

ER cangeé sriegikliui Nominalus uzverzimo @ d 4 mm
ER cangé sriegikliui Nominalus uzverzimo @ d 2,8 mm
ER cangé sriegikliui Nominalus uzverzimo @ d 6 mm
ER cangé sriegikliui Nominalus uzverzimo @ d 3,5 mm
ER cangeé sriegikliui Nominalus uzverzimo @ d 2,5 mm

ER cangeé sriegikliui Nominalus uzverzimo @ d 4,5 mm

308806 40

308760 40

309756 11M

308615 40

308785 40

308795 40

308600 40

308720 40

308801 40

308802 40

308610 40

308700 40

308670 40M

309754 11M

3093994
309399 2,8
309399 6
309399 3,5
309399 2,5
309399 4,5
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