Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Atraminé ploksteé tekinimo laikikliams ir grezimo strypams EL/IR, Nuolydzio
kampas: Olaipsniai

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 2726100
GTIN 4045197368737
Produkty klasé 21)

Aprasymas

Modelis:

Kairiniam iSoriniam sriegiui (EL) ir deSininiam vidiniam sriegiui (IR).

Paskirtis:

Stabiliy matmeny sriegiy gamybai. Naudojamos kartu su sriegimo plokstelémis Nr. 270700 —
271900.

Pastaba:

Laikikliai be fiksuoto nuolydzio kampo komplektuojami su 1,5° atraminémis plokstelémis.

Techninis aprasymas

Nuolydzio kampas 0 laipsniai
Kampas pagal grafika VDI 25
Vidiniam / iSoriniam naudojimui [Sorinis
skirta plokstés dydziui L 16 mm
Paskirtis kairiné
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Produkto rasis Atraminé plokstelée
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