Duomeny lapai /b Hoffmann Group

DCGT 11T302 FN, PKD, Pjovimo briauny forma: N

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 265847 N
GTIN 4045197644251
Produkty klasé 21L
Aprasymas

Modelis:

PKD — polikristalinis deimantas, smulkis grudeliai. Neutralus, be drozlialauzio.
Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydiniy, spalvotyjy metaly, plastiky, kompozitiniy medziagy, titano lydiniy, metalo
keramikos apdirbimui.

Priekinis kampas: 6 laipsniai

Kietlydinys: PKD

Pjovimo briauny forma: N

Pjavio gylis a,: 0,1 - 2,5 mm

Pastima f: 0,03 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v, pjaunant aliuminj < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Pjovimo greitis v, pjaunant spalvotuosius metalus: 300 - 1500 m/min

Techninis aprasymas

Pjovimo greitis v, pjaunant spalvotuosius metalus 300 - 1500 m/min
Pjavio gylis a, 0,1-25mm
Pastima f 0,03 - 0,4 mm/aps,
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Pjovimo salygos nepertraukiamas
Pjovimo briauny forma N

Pjovimo greitis v, pjaunant aliuminj < 10% Si 300 - 2000 m/min
Pjovimo greitis v. pjaunant G(C)FK 150 - 600 m/min
Kampo spindulys 0,2 mm
Kietlydinys PKD

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
ASmenys PKD
Keic¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas DCGT 11T302 FN
Keitimy / pjovimo briauny skaicius 1

Produkto pavadinimo pozymis PKD

Priekinis kampas 6 laipsniai
Produkto rasis keiciamosios plokstelés tekinimui
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