Duomeny lapai /b Hoffmann Group

WIE

Hidraulinis patronas trumpas, sunkus, forma ADB, SK 50, Uzverzimo @ D1: 32
mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 302021 32
GTIN 2050001653031
Produkty klase 33W
Aprasymas

Modelis:

- Radialinis musimas < 3 pm.

- Su specialia anga mikroschemai, jrankio parametry iSsaugojimui.

- Galima reguliuoti asinj ilgj (10 mm).

- Tarpiniy jvoriy naudojimas suteikia lankstumo.

- AuSinimo skyscio slégis iki 80 bar.

Paskirtis:

Grezimui, plétimui ir glotniajam frezavimui.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztai (AB) Nr. 308600 — 308806, AB uzverzimo raktas Nr. 308810; 308830, dyd. 12;
20; 32: Tarpinés jvorés Nr. 302135 — 302180.

Atraminiai varztai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis jvorémis
uzsakomi atskirai.

Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!

Pjovimo technika: HSC

Darbinés dalies ilgis, A matmuo: 81 mm

ISorinis @ D: 72 mm

Naudingasis ilgis L;: 52 mm

tinkama pereinamoji jvoreé: 302180; 302175

Techninis aprasymas
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Naudingasis ilgis L,
Uzspaudimo & D,

tinkama pereinamoji jvoré
Darbinés dalies ilgis, A matmuo
ISorinis @ D

Laikiklis

Laikiklio norma

Forma

Vidinis ausinimas

Balansavimo kokybé G, kai sukiy skaicius
Radialinio musimo tikslumas
Pjovimo technika

Produkto rasis

52 mm
32 mm
302180; 302175
81 mm
72 mm
SK'50
ISO 7388-1
ADB
taip, su maks. 80 bar
G 6,3, kai 15000 min
<3 um
HSC

Hidraulinis patronas

Priedai

Pereinamoji jvoreé su jpjovomis Uzverzimo @ D1 8 mm

Uztraukimo vaztas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo varztas Forma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 50

UzverZzimo galvuté, skirta Uztraukimo varztams pagal ISO
7388 tinka kaginiams laikikliams 50 SK

Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D1 14 mm
Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D120 mm
Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D1 10 mm

Uztraukimo varztas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D118 mm

3021808

308795 50

308640 50

308812 50

302175 14
302180 20
30217510

308620 50

302180 18
308760 50
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Uztraukimo vaztas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D1 6 mm

Uztraukimo vaztas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 50

Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D1 14 mm

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 50

Uzverzimo galvuté, skirta Uztraukimo varztams pagal DIN
69872 tinka kaginiams laikikliams 50 SK

Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D1 6 mm
Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D120 mm

Specialus uztraukimo varztas Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 50

Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D1 8 mm

Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D125 mm

Uztraukimo varztas Forma A Tinka tvirtinimo jspraustinéms

su BT kagiu 50
Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D1 25 mm

Uztraukimo varztas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 50

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegio sandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 50

Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D1 10 mm
Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D112 mm
Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D1 16 mm

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Pereinamoji jvoré su jpjovomis Uzverzimo @ D116 mm

Uzverzimo raktas uztraukimo varztams I1SO 7388 tinka
kaginiams laikikliams 50 SK

3021806

308790 50

302180 14

308700 50

308810 50

3021756
302175 20

308740 50

3021758
302180 25

308600 50

302175 25

308650 50

308615 50

308720 50

30218010
302180 12
30217516

308605 50

302180 16

308830 50

/% Hoffmann Group
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Uztraukimo varztas sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D118 mm
Pereinamoji jvore su jpjovomis Uzverzimo @ D112 mm

Uztraukimo varztas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo vaztas 60° sandarus tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 50

Uztraukimo vaztas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 50

Uzverzimo raktas uztraukimo varztams DIN ISO 7388-1
(buv. DIN 69872) tinka kaginiams laikikliams 50 SK

308660 50

30217518
30217512

308610 50

308785 50

308765 50

308820 50
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