Duomeny lapai /b Hoffmann Group

WIE
HPH patronas, SK 40, Uzverzimo @ D1: 32mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 302190 32
GTIN
Produkty klasé 33W

Aprasymas

Modelis:

Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrg standuma. Su specialia anga mikroschemai

jrankio parametry i$saugojimui. Tinkamas naudoti su minimalia ausinimo skyscio padavimo

sistema (MMS).

Hidrauliniai uzspaudimo patronai, modelis HPH (High Performance Holder).

Privalumai:

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas — saugesnis darbo procesas.

- Pasizymi antivibracinémis savybémis — gaunamas optimalus ruosinio pavirsius, ilgesnis
jrankio tarnavimo laikas ir mazesné apkrova sukliui.

Paskirtis:

- Naudojamas kartu su pjovimo jrankiu sunkiai apdirbamy medziagy frezavimui.

- Jrankiy su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekimo sudétis:

Su Sediabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Uztraukimo varztas (AB) Nr. 308600 — 308806.

AB uzverzimo raktai Nr. 308820 — 308835. Tarpinés jvorés Nr. 302135 — 302180.

Techninis aprasymas

Ly 101 mm
Darbinés dalies ilgis, A matmuo 120 mm
Uzspaudimo @ D, 32 mm
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ISorinis @ D

Laikiklis

Laikiklio norma

Forma

Balansavimo kokybeé G, kai sukiy skaicius
Radialinio musimo tikslumas

Pjovimo technika

Pjovimo technika

Produkto rasis

50 mm
SK 40
1SO 7388-1
ADB
G 2,5, kai 25000 min

<3 um
HSC
HPC

Hidraulinis patronas

Priedai

Uztraukimo vaztas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztasForma B Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsDIN ISO 7388-1 (buv.

DIN 69872) Tinka kginiams laikikliams 40

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 20 mm

Pereinamoji jvoreé su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymés @ D1 6 mm

Uztraukimo varztas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms
su BT kagiu 40

Pereinamoji jvoreé su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymés & D1 20 mm

Uztraukimo varztas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo vaztas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

308790 40

308640 40

308820 40

302175 20

3021806

308802 40

308635 40

302180 20

308801 40

308760 40
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Uztraukimo varztassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 18 mm

Uztraukimo varztasForma A Tinka tvirtinimo jspraustinems

su BT kagiu 40

Pereinamoji jvore su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 8 mm

Uztraukimo varztas 90°, Hurco stakléms su
kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT
kagiu 40

Uztraukimo varztassandarus Tinka tvirtinimo jspraustinéms

su BT kagiu 40

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 6 mm

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 8 mm

Uztraukimo varztassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Pereinamoji jvore su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 12 mm

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Pereinamoji jvoreé su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymés @ D1 18 mm

Uztraukimo vaztas 60°sandarus tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Pereinamoji jvore su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 10 mm

Uztraukimo varztasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kagiu 40

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 12 mm

Specialus uztraukimo varztas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

308650 40

30217518

308600 40

3021808

308806 40

308660 40

3021756

3021758

308620 40

30218012

308720 40

30218018

308785 40

30218010

308630 40

30217512

308700 40
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Pereinamoji jvore su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 25 mm

Pereinamoji jvore su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 14 mm

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymés @ D1 16 mm

Uztraukimo varztasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 25 mm

Uztraukimo vaztas 45°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 14 mm

Pereinamoji jvoré su jpjovomissu ausinimu Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 10 mm

UzverZzimo raktas uztraukimo varztamsISO 7388 Tinka
kaginiams laikikliams 40

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Specialus uztraukimo varztas Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo vaztas 90°sandarus Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Uztraukimo varztasMazak, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kugiu 40M

Uztraukimo varztai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo jspraustinéms su BT kugiu 40

Uztraukimo varztassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
jspraustinéms su BT kagiu 40

Pereinamoji jvore su jpjovomissandari Tvirtinimo
kiaurymeés @ D1 16 mm

302180 25

302180 14

30217516

308625 40

302175 25

308765 40

30217514

30217510

308830 40

308605 40

308740 40

308795 40

308670 40M

308615 40

308610 40

302180 16
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