Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HoLEX
DNMA 150608, BUX220, Pjovimo briauny forma: M
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Uzsakymo data

Uzsakymo numeris
GTIN
Produkty klase

255586 M
4045197817655
22|

Aprasymas

Modelis:

- Vienkartinis.

- Su viena pjovimo briauna.

Pastaba:

Kity formy, dydziy ir spinduliy kei¢iamy ploksteliy reikia teirautis.
Kietlydinys: BUX220

Pjovimo briauny forma: M

Pjavio gylis a,: 0,1 -0,5 mm

Pastima f: 0,1 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v. pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprasymas

Pjavio gylis a,
Pjovimo salygos
Pjovimo greitis v. pagrindiniam naudojimui

Kampo spindulys

0,1-0,5mm
nepertraukiamas
80 -200 m/min

0,8 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

Kietlydinys BUX220

Pastima f 0,1-0,2 mm/aps,
Pjovimo briauny forma M

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
ASmenys CBN

Kei¢iamosios pjovimo plokstelés ISO kodas DNMA 150608
Keitimy / pjovimo briauny skaicius 1

Produkto pavadinimo pozymis BUX220

Produkto rasis keiciamosios plokstelés tekinimui
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