Duomeny lapai /b Hoffmann Group

ER cangiy jdéklas VARIA VX4, VX4, ER spyruokliuojancios jvorés dydziui: 25

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 319804 25
GTIN 2050001743480
Produkty klasé 33E
Aprasymas

Modelis:

VX - tritaskis uzverZimas integraliniu segmentiniu ziedu be skersinés jégos. Perduodamas

sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

- Greitasis keitimas vyksta tik vienoje uzspaudimo vietoje, todél nekyla pavojaus
susizeisti.

- Pjovimo jrankiai yra sureguliuoti pagal stakles.

- Trumpa konstrukcija — mazesnés sanaudos vienetui.

Paskirtis:

Geriausiai tinka grezimui ir centravimui.

Pastaba:

Maksimalus uzverzimo momentas VX3 ir VX4 yra 5,7 Nm ir gali bati pasiekiamas naudojant

atitinkama dinamometrinj rakta Nr. 211750 dyd. 5,7. Maksimalus uzverzimo momentas V3, V4 ir

V5 yra 10 Nm. ISimdami jdéklus, nesukite atramos.

Darbinés dalies ilgis, A matmuo: 30 mm

[Sorinis @ D: 42 mm

Techninis aprasymas

Darbinés dalies ilgis, A matmuo 30 mm

skirta ER cangéms 25
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[Sorinis @ D 42 mm

Laikiklis VX4

Produkto rasis Jspraustiné
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