Duomeny lapai /5 Hoffmann Group

Karstojo uzspaudimo patronas, HSK-F 63 trumpas, Uzverzimo @ D1: 20mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 308184 20
GTIN 4045197588067
Produkty klasé 31A
Aprasymas

Modelis:

Integruotas jrankio ilgio reguliavimas nuo uzverzimo & D, 6 mm (reguliavimo ilgis 10 mm).

- Atsparus karsciui plienas.

- Dyd. 3 - 5 kietlydinio jrankiams, nuo dydzio 6 tinka HSS ir HM.

- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Be srieginiy kiaurymiy balansavimo varztams ir be sriegio ausinimo skyscio vamzdeliui.
GARANT: HSK darbinés plokstumos apdirbtos. Tikslus slifavimas (mazas radialinis musimas!).
Paskirtis:

- Jtvirtinti frezas ir graztus su cilindriniais kotais, kuriy tolerancija hé.

- Tinka induktyvaus, kontaktinio ir kar$to oro uzspaudimo aparatams.

Tiekimo sudétis:

Suilgio reguliavimo varztu (nuo uzverzimo @ D, 6 mm).

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis ausinimo skysciui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karstojo uzspaudimo patrony
ilgintuvai Nr. 302410 — 302416. Karstojo uzspaudimo aparatai Nr. 354210 — 354450, islyginimo
varzty rinkinys Nr. 309906 180.

Techninis aprasymas

D, 33 mm
UZspaudimo @ D, 20 mm
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Darbinés dalies ilgis, A matmuo 100 mm
ISorinis @ D 40 mm
Laikiklis HSK-F 63 trumpas
Laikiklio norma ISO 12164-1
Laikiklio norma DIN 69893
Forma F
Balansavimo kokybé G, kai sukiy skaicius G 2,5, kai 25000 min’
Radialinio musimo tikslumas <3 pm
Pjovimo technika HPC
Pjovimo technika HSC
Produkto rasis Karstojo uzspaudimo patronas
Priedai

Ausinimo adapteris, ilgas4,5° Kai uzspaudimo & 16,1-22
mm

354236 16,1-22

Ausinimo adapteris, trumpas4,5° Kai uzspaudimo & 354235 16,1-22

16,1-22 mm

Ausinimo modulis Tipas CU1 354215 CU1
Karstojo uzspaudimo modulis Tipas SU1 354210 SU1
Apatiné spintelé 354290

Ekranuojancioji poverzlé riteiSU1 Kai uzspaudimo @ 12-20
mm

354240 12-20
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