Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Irankiy laikiklis, forma B2 radialinis, kairinis, trumpas, Koto @ d1: 50 mm

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 319010 50
GTIN 4045197373663
Produkty klasé 32V
Aprasymas

Modelis:

- Grudintas HRC 58 + 2.

- Visi darbiniai pavirsiai nuslifuoti.
- Su rutuliniais purkstukais.
Paskirtis:

Geriausiai tinka iSoriniam apdirbimui.
Standartas:

1ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.
Forma: B

h;:32 mm

h,: 41 mm

b,: 100 mm

b,: 50 mm

hs: 35 mm

hes: 60 mm

Techninis aprasymas

b, 50 mm
h, 32 mm
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Duomeny lapai /b Hoffmann Group

h, 41 mm

hs 35mm

he 60 mm

l, 55 mm

l; 30 mm

Koto @ d, 50 mm

Spalvinis zyméjimas VDI kotas VDI 50

b 100 mm

Forma B

Produkto rasis VDI jrankio tvirtinimo laikiklis
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