Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HOLEX

Uztraukimo vaztas 45° sandarus, be kiaurymés, Tinka tvirtinimo
ispraustinéms su BT kugiu: 40

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 308760 40
GTIN 4045197151087
Produkty klasé 327
Aprasymas

Aprasymas:

Jrankio laikiklis tvirtai uzspaudziamas suklyje naudojant uztraukimo varztus. Jvairaus dizaino
uztraukimo varztai. Jie atspindi svarby stakliy ir jrankio rysj. Reikalavimai uztraukimo varzty
tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra auksti.

Paskirtis:

Jrankiams su kuginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / 1ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo ziedu.

Tinkama uzverzimo rakta galite rasti el. parduotuvéje.

Montuodami AB, jsitikinkite, kad priverzimo momentas yra teisingas.

Techninis aprasymas

Sriegis M M16
tinka kiigiams su spalviniu kodu SK 40
Ly 35mm
Bendrasilgis L 60 mm
tinka tvirtinimo jspraustinems su BT kagiu 40
maksimalus uzverzimo momentas 50 Nm
Galvutés @ D, 15 mm
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Riebokslio @ D

Rakto dydis

Kiaurymeés charakteristika
Uztraukimo varzty standartas

Produkto rasis

23 mm
19 mm
be kiaurymés
MAS 403

Uztraukimo varztas

Priedai

Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsDIN ISO 7388-1 (buv.

DIN 69872) Tinka kginiams laikikliams 40

Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsISO 7388 Tinka
kaginiams laikikliams 40

Uzverzimo raktas uztraukimo varztamsDIN ISO 7388-1 (buv.

DIN 69872) Tinka kaginiams laikikliams 40

308820 40

308835 40

308825 40
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