Duomeny lapai /b Hoffmann Group

HSK ausinimo skyscio vamzdelis, Skirta HSK: 40

Uzsakymo data

Uzsakymo numeris 309880 40
GTIN 4045197273918
Produkty klasé 39Z
Aprasymas

Modelis:

Specialus O ziedas slegiui iki 120 bar, kampinis peréjimas £1°, poliruotas, su 2 sandarinimo
Ziedais.

Viton® sandarikliai, atspariis ausinimo skysciui.

- Poliruoti pavirsiai, grudinti ir juodinti.

- Du poliruoti pereinamieji spinduliai.

- Judéjimas per du O Ziedus.

- Grudinta srieginé jvoreé su valcuotais, dengtais sriegio Sonais.

Aprasymas:

HSK ausinimo skyscio vamzdeliai - maZa detalé - didelis poveikis! Kai kasdien kei¢iamasi
net keliais tukstanciais jrankiy, svarbu turéti Svary ir, svarbiausia, patikima sgsajg tarp ausinimo
vamzdzio ir stakliy veleno sandariklio.

Tinka:

HSK jrankiy laikikliai.

Techninis aprasymas

Bendras ilgis L 29 mm
Sriegis M M12x1
Tinka tvirtinimui HSK 40
@D 8 mm
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maksimalus slégis 120 bar

Kampo judrumas *1 laipsniai

Pavirsiaus apdirbimas poliruota

Produkto rasis Ausinimo skysc¢io vamzdelis

Priedai

Galvuté HSK ausdinimo skyscio vamzdeliui Skirta HSK 40 309890 40
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